


Auswerfer

Auswerfer mit DLC-Beschichtung

» Erhohte Korrosionsbestandigkeit und Lebensdauer

» Beste Trockenlaufeigenschaften erméglichen den Einsatz im
Reinraum

» Verschlei3minimierung durch bessere Gleiteigenschaften

» Kein Abfarben auf Kunststoffteile
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Auswerferstift zur Entliiftung

Dank mehrerer Entluftungsflachen, die nahezu Uber die gesamte Schaftlange verlaufen,
kann die Kavitat schnell und gezielt Uber den Auswerferstift entluftet werden. Zudem
lasst sich der Auswerfer auf die von lhnen gewtnschte Lange kirzen. Um eine optimale
Fuhrung des Auswerfers zu garantieren, ist der Schaft auf g6-Toleranz geschliffen.
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Schrifteinsatze

Schrifteinsatze zur optimalen Teilekennzeichnung

Abhéngig von den Gegebenheiten im Werkzeug kdnnen Sie verschiedene Arten von Schrifteinsatzen
verwenden. In unserem Sortiment finden Sie dazu unterschiedliche Ausfihrungen, z. B. Schrifteinsatze
mit Rastfunktion, welche ein ungewolltes Verdrehen des Pfeileinsatzes im Prozess verhindern.

Schrifteinsatze mit Rastfunktion

> Hohe Prozesssicherheit durch Einrasten
des Pfeileinsatzes

> Montage und Demontage von der
Trennebene aus

> Ohne Hohenverstellung des Pfeileinsatzes

Standard-Schrifteinsitze, kurz \ y
> Ideal fur den Einsatz in dunnen Formplatten \:%f
» Standard-Stempel und Variante mit Rastfunktion in kurzer ‘;ﬁ
Ausflhrung erhaltlich
> Multistempel: 6 Jahre + Monate auf einem Stempel }}ﬁ
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Schrifteinsatze ohne Héhenverstellung
des Pfeileinsatzes
> Eine Ebene zwischen Grundkérper und Pfeileinsatz

» FUr dinnwandige & technisch anspruchsvolle Bauteile geeignet
> Von der Ruckseite aus verschraubbar
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Flachauswerfer

» Einbaufertige, hochprézise Flachauswerfer auch

mit 2 oder 4 Eckenradien

Ideal geeignet fUr drahtgeschnittene

Durchbriche

» FUr gro3e Ausstof3hlbe auch mit BlattUberlange
erhaltlich

» Flachauswerfer mit Radien ebenfalls mit DLC-
Beschichtung erhaltlich
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Auswerfer-Konfigurator

Verlieren Sie keine Zeit dank unserem Auswerfer-
Konfigurator.

» Direkte Bestellung der einbaufertigen Auswerfer ohne
Anfrageprozess

» Einfache und intuitive Bedienung direkt in unserem Webshop

> CAD-Daten lhres individuellen Auswerfers unmittelbar nach
der Konfiguration verfugbar

IR

7 Testen Sie den Konfigurator gleich selbst:
www.meusburger.com/auswerfer-konfigurator

Vollsynthetisches
Inertfett ohne
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Produktmanagement

»Die DLC-Beschichtung ist
durch ihren niedrigen Rei-
bungskoeffizienten perfekt
fir hohe Hubgeschwindigkei-
ten geeignet. Durch ihre hohe
Hdérte bietet sie besten Ver-
schleif3schutz, wodurch die
Lebensdauer Ihrer Auswerfer
um das bis zu Zehnfache ver-
langert werden kann."




Ubersicht Auswerfer und Kernstifte

Material / Ausfiihrung

Typ

Auswerferstift
gerade

Auswerferstift
gerade mit
kegeligem Kopf 60°

Auswerferstift

mit einseitiger
Verdrehsicherung

Auswerferstift mit
Verdrehsicherung

Auswerferstift
abgesetzt

Auswerferstift
abgesetzt mit
Verdrehsicherung

Auswerferhiilse

Auswerferhiilse
stufenlos

Flachauswerfer

Flachauswerfer
mit 2 Eckenradien

Flachauswerfer
mit 4 Eckenradien

Flachauswerfer
mit Blattiiberlédnge

Flachauswerfer
mit Blattiiberlénge,
2 Eckenradien

Flachauswerfer
mit Blattiiberlénge,
4 Eckenradien

Kernstift

Konturkernstift

Auswerferstift zur
Entliftung
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Ubersicht Schrifteinsatze

Beschriftung Typ

Standard mit Rastfunktion
Stempel Stempel lang, Stempt?l Stempgl Multlst.empel,
. Stempel kurz lang, mit kurz, mit mit Druckguss
lang ohne Hohenverstellung

Rastfunktion Rastfunktion Rastfunktion
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Stempel kurz Kalenderwochen-Kombi E2421C

Stempel kurz Datum-Kombi E2423C
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