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E 3051
Schiebersicherung mit Rolle

Slide retainer with roller
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48 + H 2)  

s F [N]1 E 30511 Nr. / No.
3.4 60 E 30511/low E 3051/low
3.6 100 E 30511/med E 3051/med
3.8 140 E 30511/high E 3051/high

1) F: Haltekraft / F: clamping force

2) Hub: Schieberweg / Stroke: Slide stroke
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Nach max. 100.000 Zyklen mit VLS 250 schmieren / Lubricate with VLS 250 after max. 100.000 cycles


