meusburger

Verteilerbox fur Endschalter, mechanisch

Terminal block for limit switches, mechanical
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27 20.5 107 135 8 95 87 M16 x 0,75 3 2 E 6571/16/3/2
152.6 140.6 132.6 4 E 6571/16/3/4
1) n: Anzahl Anschlisse / n: number of terminals
Anschluss4/  Anschluss 2/
Terminal 4 Terminal 2
Maximaler Schaltstrom / Maximum switching current 2A

Maximale Steuerspannung / Maximum control voltage 48V N
Maximale Temperatur / Maximum temperature 100°C i
€

Eingang / Input
Ausgang / Output

» Einsetzbar fir SchlieBer- und Offnerfunktion
» Inkl. LED-Schaltzustandsanzeige

Buchse / female connector

Stecker / male connector

» Reihenfolge Anschluss Endschalter beachten - beginnend bei

Anschluss 1
» Nicht belegte Eingdnge mit Blindsteckern E
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INSTALLATION EXAMPLE
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ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN
CONNECTION OPTIONS
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Anschluss 1/
Terminal 1

Anschluss 3 /
Terminal 3

» Can be used for normally closed or normally open contact function
» Includes LED switching state indicator

» Note the order of the limit switch terminals - starting with terminal 1
» Fit unused inputs with dummy connectors E 6572




