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E 5835
Druckschraube, gehärtet

Thrust screw, hardened
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Mat.: 1.2510 ≈ 60HRC
SW dk d2 d1 l Nr. / No.
4 7.2 6.5 M 8 x 0.75 10 E 5835/  8 x 10
5 9 8.5 M10 x 1 12 E 5835/10 x 12
6 11 10.5 M12 x 1 E 5835/12 x 12

13 12.5 M14 x 1 16 E 5835/14 x 16
8 15 14.5 M16 x 1 20 E 5835/16 x 20

16.5 16 M18 x 1.5 E 5835/18 x 20
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DRUCKSCHRAUBE IN DER PLATTE VERSENKT
THRUST SCREW RECESSED IN PLATE

DRUCKSCHRAUBE AUßEN AM WERKZEUG – MIT DISTANZSTÜCK
THRUST SCREW OUTSIDE THE DIE – WITH SPACER
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Distanzstück /
Spacer

dk

E(S) 554x5
ES 554x6
ES 556x5
ES 556x6

ø E(S) 554x / ES 556x Nr. / No.

2 E 5835/  8 x 10

3 / 4 E 5835/10 x 12

5 E 5835/12 x 12

6 E 5835/14 x 16

8 E 5835/16 x 20

10 E 5835/18 x 20


